
・様々なPLCとモニタリング接続可能

Ethernet

NXシリーズ セーフティコントローラ
スタンドアロンシステム
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すべての装置に安全ソリューションを

拡張性
スタンドアロンシステムでは、セーフ
ティI/Oユニット：最大32台(I/O点
数：最大256点)、標準I/Oユニットと
あわせてシステム全体で最大63台ま
での拡張が可能。ユニットの最適な組
み合わせにより、押ボタン入力やランプ
表示など一般制御用途で用いる入出力
機器の接続も最適なコストで実現で
きます。

接続性
スタンドアロンシステムでは、装置ご
とに異なる安全ソリューションの実現
に欠かせない様々な安全入出力機器
との接続性が向上。これまで専用コン
トローラが必要だった安全入力機器
も直接接続可能に。最適なソリュー
ション実現にお役立ちできます。

メンテナンス性
脱着式スクリューレス端子台
セーフティI/Oユニットには立ち上げや
メンテナンスに便利な脱着式端子台を
採用。さらに、ねじ締め不要なプッシュイン
構造で配線工数削減に貢献します。

安全入力 安全出力

ACR(オートコンフィグレーション
リスタート機能)
セーフティI/Oユニットの交換時は、元
あったユニットを抜いて新しいユニット
を差し込むだけで設定データの自動
ダウンロードが完了。ツールを立ち上げる
必要がありません。　　　　　　　

FROM TO

Safety
Controller

NXシリーズ セーフティコントローラ スタンドアロンシステムは、ISO 13849-1(PLe/カテゴリ4)および
IEC 61508(SIL3)に適合したNXシリーズセーフティCPUユニットを中心に構成されるシステムです。
EtherNet/IP通信カプラユニットにより、EtherNet/IPTMおよび汎用Ethernetで様 な々PLCと接続でき
ます。
さらにスタンドアロンシステムでは、NXシリーズのセーフティI/Oユニットと標準I/Oユニットとを自由に
組み合わせて拡張可能です。ソフトウェア設計においてはオートメーションソフトウェアSysmac 
Studioでユニット構成設定やプログラミングに加えてシミュレーションやモニタリングの機能も実現し、
設計・立ち上げ工数の削減に貢献します。

Safety
ISO 13849-1, Cat.4/PLe
IEC 61508 SIL3

IEC 61131-2　 
IEC 61131-3　 
PLCopen® FBD

PLC　

Ethernet 拡張拡張拡張性性性
スタンスタンドアロドアロンシンシステムでは、セーフ
ティI/Oユニット：最大32台(I/O点
数：最大256点)、標準I/Oユニットと
あわせてシステム全体で最大63台ま
での拡張が可能。ユニットの最適な組
み合わせにより、押ボタン入力やランプ
表示など一般制御用途で用いる入出力
機器の接続も最適なコストで実現で
きます。

接続性
スタンドアロンシステムでは、装置ご
とに異なる安全ソリューションの実現
に欠かせない様々な安全入出力機器
との接続性が向上。これまで専用コン
トローラが必要だった安全入力機器
も直接接続可能に。最適なソリュー
ション実現にお役立ちできます。

メンテナンス性
脱着式スクリューレス端子台
セーフティI/Oユニットには立ち上げや
メンテナンスに便利な脱着式端子台を
採用。さらに、ねじ締め不要なプッシュイン
構造で配線工数削減に貢献します。

安全全全全全安全入力入力入力 安全安全安安全安全出力力出力出力

ACR(オートコンフィグレーション
リスタート機能)
セーフティI/Oユニットの交換時は、元
あったユニットを抜いて新しいユニット
を差し込むだけで設定データの自動
ダウンロードが完了。ツールを立ち上げる
必要がありません。　　　　　　　

FROM TO
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汎用性
EtherNet/IP対応の通信カプラユニ
ットにより、EtherNet/IPのほか汎用
Ethernet機器ともネットワーク通信が
可能。様々なPLCから安全回路の状態
を確認でき、スタンドアロンシステム内の
標準I/Oの制御も可能です。

専用コントローラ 直結
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すべての安全制御に資産化と再利用を

Sysmac Studioによる国際標準プログラミング

Sysmacは、オムロン株式会社FA機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。STIは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標
です。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。本カタログで使用している製品写真や図には
イメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studioは、
PLCのプログラミング言語に関する国際規格 
IEC 61131-3に準拠したプログラミングとPLCopen®に
準拠したファンクションブロック（FB)に対応しています。
大容量のプログラム（512KB、FB 1000個以上相当）に
加え、効率的なセーフティI/O設定と配線図自動生成、変
数プログラミング、ユーザ定義ファンクションブロック、
オフラインシミュレーションと簡易自動テストなどの
機能により、資産化と再利用に貢献します。

ユーザ定義ファンクションブロック
制御の内容をユーザが自ら新たなファンクションブロックとして定
義したものがユーザ定義ファンクションブロックです。ユーザ定義
ファンクションブロックの繰り返し使用により、設計工数削減、品質
の均一性維持ができます。更にパスワードによるノウハウ保護と
ユーザ定義ヘルプファイルにより利便性も向上します。

非常停止回路システム セーフティガードシステム

ロボット制御システム

変数プログラミング
プログラム内部で使用する各I/O信号名称は、変数名として任意に
設定が可能。従来の物理アドレス方式とは異なり、ハードウェア構成
に依存しないプログラム開発を実現できます。変数名とハードウェ
アのメモリアドレスとの紐付けはフレキシブルに変更できるため、
ハードウェア構成の異なる装置へのプログラムの横展開が容易です。

オフラインシミュレーション機能と簡易自動テスト
ハードウェアがなくても机上でプログラム動作を確認できます。
更に入力と出力の関連性に基づき、プログラムを自動的に簡易テス
トできます。プログラムの修正と検証時間を大幅に短縮できます。

効率的なセーフティI/O設定と配線図自動生成機能
ビジュアルのアイコンを使い、ドラッグ＆ドロップの操作だけで、
セーフティI/Oの設定を完成します。更に端子設定情報に基づき、
配線図を自動生成します。現場での配線チェックにも技術文書
（TCF)にも使用可能です。
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新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 仕様 形式 標準価格
（￥）ライセンス数 メディア

Sysmac Studio 
32bit版DVD

Sysmac Studio 
64bit版DVD 形SYSMAC-SE200D-64

形SYSMAC-SE200D

3,850

3,850

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

Sysmac Studio
スタンダード
エディション＊3
Ver.1.□□

次の環境で動作します。＊4
OS: Windows 7（32bit版/64bit版）/Windows 8.1（32bit版/64bit版）/
Windows 10（32bit版/64bit版）/Windows 11（64bit版） なし

（メディアのみ）

なし
（メディアのみ）

1ライセンス版 ― 形SYSMAC-NE001L オープン
価格

Sysmac Studio
NX-I/O
エディション＊1
Ver.1.□□

Sysmac Studio NX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラ
の設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。
＊本形式はライセンスのみになりますので、Sysmac Studioスタンダード
エディションのメディア（DVD）と併せてご使用ください。

1ライセンス版 ― 形SYSMAC-FE001L オープン
価格

Sysmac Studio
セーフティ
エディション＊2
Ver.1.□□

Sysmac Studio セーフティエディションは、セーフティコントロールシステムの
設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。
＊本形式はライセンスのみになりますので、Sysmac Studioスタンダード
エディションのメディア（DVD）と併せてご使用ください。

注. オートメーションソフトウェアSysmac Studioの詳細は、SYSMAC-SE□□□データシート（www.fa.omron.co.jp/）をご覧ください。      
＊1. NX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラユニットのみ使用できます。       
＊2. セーフティエディションは、通信コントローラおよびEtherNet/IPカプラのみ使用できます。       
＊3. Sysmac Studioスタンダードエディションのライセンス版（形SYSMAC-SE□□□L）には、NX-I/Oエディション（形SYSMAC-NE001L）とセーフティエディション（形SYSMAC-FE001L）

の機能が含まれています。 また、Sysmac Studioスタンダードエディションのライセンス版（形SYSMAC-SE□□□L）は、Ver.1.10以降にてEtherNet/IPカプラの使用が可能です。     
＊4. 形SYSMAC-SE200D-64はWindows 10（64bit版）以降で動作します。     

システム構成

NXシリーズ 通信カプラユニット
NXユニット電源消費電力 IO電源最大電流 形式 標準価格（￥）

1.60W以下 10A 形NX-EIC202 36,500

付属品：エンドカバー形NX-END01
セーフティCPUユニット
最大セーフティ
I/O点数

256点

セーフティマスタ
コネクション数

32

形式

形NX-SL3300

標準価格
（￥）

82,500

プログラム
容量

512KB

セーフティ入力ユニット
定格入力
電圧

オムロン専用
セーフティ
入力機器

形式 標準価格
（￥）

テスト
出力点数

DC24V 接続可能 形NX-SIH400 33,0002点4点

DC24V 接続不可 形NX-SID800 55,0002点8点

入力点数
セーフティ

セーフティ出力ユニット

セーフティ
出力点数

2点

4点

内部I/O
コモン
線処理

ソース
出力

（PNP）
ソース
出力

（PNP）

最大負荷電流

2.0A/点

0.5A/点、
2.0A/ユニット

形式

形NX-SOH200

形NX-SOD400

標準価格
（￥）

27,500

38,500

定格入力
電圧

DC24V

DC24V

NXシリーズ
EtherNet/IPカプラユニット：1台

NXシリーズ
標準I/Oユニット

（デジタルI/O、アナログI/O)＊

エンドカバー：1台

NXシリーズ
セーフティCPUユニット：1台

NXシリーズ
セーフティI/Oユニット：Max32台

＊ 詳しくは当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）の商品情報をご覧ください。
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