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極超小形　プッシュスイッチ

形A9PS
極超小形のプッシュスイッチ
•接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、
高信頼性を確保。
•端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
•丸洗い洗浄が可能。（IP64相当）
•従来の形A9Pと比較し、全長で、
13.3mm→10.5mmと約30％の低背を実現。
機器の小形化に寄与。

種類（◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ）

●スイッチ形式

注.（ON）はモーメンタリ動作となります。

●ボタン単体
ボタンについては、下記の色について対応可能です。

スイッチ組付け時の寸法（その他は、外形寸法をご確認ください。）

端子仕様 プリント基板用端子 ライトアングル端子 バーチカルマウント端子

スイッチ仕様 ＊

単極単投
SPST

2極単投
DPST

単極単投
SPST

2極単投
DPST

単極単投
SPST

2極単投
DPST

OFF （ON） ◎形A9PS16-0011 ◎形A9PS26-0011 ◎形A9PS16-0012 形A9PS26-0012 ◎形A9PS16-0013 形A9PS26-0013

トレー梱包単位 100 25 50

色 白 黒 青 緑 黄 赤

形式 形A9PS-011 形A9PS-021 形A9PS-041 ◎形A9PS-051 ◎形A9PS-061 形A9PS-071

形状

セキュリティー関係 ：コントロール盤
電力関係 ：メータ
その他 ：PLC

用途例
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定格／性能

外形寸法（単位：mm）
●プリント基板用端子

●ライトアングル端子

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

定格（抵抗負荷） AC/DC28V  14mA、AC/DC20mV  0.1μA（最小電流）

使用温度範囲 －20℃～＋80℃  60%RH以下（ただし、氷結、結露しないこと）

使用湿度範囲 45～85%RH（＋5～35℃にて)

絶縁抵抗 500MΩ以上（DC500V絶縁抵抗計にて）

接触抵抗（初期値） 80mΩ以下

耐電圧 端子間、端子－アース間  AC500V  1min

振動 誤動作 10～55Hz  複振幅1.5mm

衝撃 誤動作 500m/s2以上

耐久性
機械的 50,000回以上

電気的 50,000回以上

保護構造 IEC IP64

洗浄 可

操作力 4.9N以下

質量 0.3g

単極タイプ ２極タイプ

形式：A9PS□□
オムロンブランドマーク
ロットNo.
を表示しています。

単極タイプの(4)、(6)はサポート端子となります。
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●バーチカルマウント端子

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

●プリント基板加工寸法（TOP  VIEW）
プリント基板用端子 ライトアングル端子

バーチカルマウント端子

動作仕様・内部接続

注.（ON）はモーメンタリ動作となります。
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A9PS
正しくお使いください
★必ず「共通の注意事項」を合わせてご覧の上、正しくお使いください。

●安全上の要点
・電気定格内でご使用ください。
電気定格を超えてご使用されますと、スイッチの耐久性を
短くするばかりでなく、発熱・焼損などの危険も予想され
ます。
開閉時の瞬時電圧・電流も含めて定格電圧・定格電流の範
囲でご使用ください。

●操作について
・無理な操作をしないように注意してください。
・操作部に9.8N以上の荷重を加えないようにしてください。
・操作方向以外の荷重を加えないようにしてください。

●はんだづけについて
・自動はんだ槽（フローはんだ）でのはんだづけは、
　はんだ温度：260℃以下（プリヒート：100℃・2分以内  目安）
　はんだ時間：5s以下
で行ってください。
・手はんだ（はんだゴテ）でのはんだづけは、
　はんだ温度：コテ先温度350℃以下
　はんだ時間：3s以下
で行ってください。

●洗浄について
・洗浄を行う際は、アルコール系の溶剤をご使用ください。
・はんだづけ後、5分以上常温で放置後、洗浄を行ってくだ
さい。
・超音波洗浄はできません。
浸漬（2分以内）で洗浄を行ってください。

●フラックスについて
フローはんだと併用する場合も含め、フラックスをご使用さ
れる際は、事前にスイッチへの影響をご確認いただきま
すよう、お願いいたします。
（フラックスの種類・塗布方法などによっては、スイッチに
影響する場合があります。）

●保管・使用環境について
本製品の保管中における端子部の変色などの劣化を防ぐた
めに、以下の条件での長期保管・使用は避けてください。
①高温、高湿の環境下
②腐食ガスの雰囲気中
③直射日光の当る場所

また、当スイッチは防水、防滴構造ではありません。水のか
かる場所への設置、ご使用は避けてください。
また、スイッチが氷結、結露しないようにお願いします。
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