
思い通りのマシンビジョンを効率的に

カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ

スピーディなカスタマイズ開発環境
ロバスト性の高い計測アルゴリズム

自由なハードウェア構成

»  
»  

»

PC Vision System FJシリーズ



PCベースのシステムにビルドイン
オムロンがFA現場で培ってきた画像処理を、PCベースのシステムにビルドインしていただけるパッケージをご用意しました。

少ない開発工数で、安定度の高い画像処理を、装置に組み込むことができます。

Menu方式のソフトウェア

Drag
&
Drop

HDRセンシング

ダイナミックレンジを最大5000倍に拡大し、照明ムラ

やハレーションの影響でとらえることができなかった検

査対象の状態をはっきりとらえることができます。

GigEカメラ

ＦＪソフトウェアとの接続検証済み。すぐにつないで安定動作できるカメラを

6タイプご用意しました。最大 16台までのカメラを簡単に拡張できます。

すぐにつながる、拡張できる
カメラ

すぐに設計・評価できる
計測制御

ロバスト性の高い計測アルゴリズム
アルゴリズム

リアルカラーセンシング

見たままのカラー情報で検査するので、カラーグ

レーへの変換やフィルタ処理では検出が困難な微

妙な色差をしっかり検出できます。

500 万画素カメラ
(カラー /モノクロ )

200 万画素カメラ
(カラー /モノクロ )

40 万画素カメラ
(カラー /モノクロ )

モノクロ リアルカラー

パソコンに
アプリケーションソフトウェアを
インストール

パソコン

最大 16台

FA現場で培ってきた処理項目を

１００種以上搭載。

すべてGU I付き。ライブラリ部品

からのプログラミング開発に比べ、

大幅な開発工数削減を実現できます。

ハレーションカット処理前

ハレーション 光沢・照明ムラが出やすい
金属面も安定



GUI設計

オリジナル画面を効率よく設計

レイアウト編集機能

操作性・視認性に優れていると好評の計測画

面をベースに、各ウィンドウやボタンの、位置・サ

イズ・機能割付を簡単操作でカスタマイズでき

ます。

豊富な画面作成モジュール

カスタムコントロールやサンプルコードを使って、

自社オリジナルの画面も簡単に作成することが

できます。

各Windowを
自由に移動

プログラミング

オリジナル処理も開発可能

マクロ処理項目

高度な演算処理も、マクロ処理項目としてフ

ローに簡単に組み込めます。コントローラ上で

のプログラムを編集でき、コンパイル作業も不

要なので、すばやくシステムの構築・調整を

することができます。

Visual Studio®を使ってオリジナルの処理項目を開発し、組み込むことも可能

です。 Application Producer にはスピーディーな開発に役立つサンプルを

豊富に搭載しています。

・Microsoft® Visual Studio® および Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、インテル Core、Celeron 、 Intel atomは、米国およびその他の国におけるインテル コーポレーションの商標です。

・その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。

運転画面例

(FJの Application ProducerとVisual Studio®で作成 )



システム構成
カメラ

カメラケーブル (LAN) 
形 FJ-VSG

カメラケーブル (I/O)
　形 FJ-VSP2

パソコン

EtherNet, EtherNet/IP
RS-232C

PLC  / センサ / 外部電源など

アプリケーション
ソフトウェア

種　類   動作環境  形　式

種類
( 記載の商品の価格はオープン価格です。)

定格 /性能
カメラ

282.8fps  54.6fps 21.9fps

ギガビットイーサネット(1Gbit/s)  

Cマウント

プログレッシブスキャン
1/2.9インチCMOS

プログレッシブスキャン
1/1.7インチCMOS

プログレッシブスキャン
2/3インチCMOS

720(H)×540(V) 1,624(H)×1,240(V) 2,448(H)×2,048(V)
フレームレート

I/F

レンズマウント

形FJ-SCG2/SG2 形FJ-SC2MG2/S2MG2 形FJ-SC5MG2/S5MG2

ケーブル長　3m、5m、10m、20m、40m

ケーブル長　3m、5m、10m

・CPU : Intel Pentium Processor 搭載 (SSE2 以上)
・OS : Windows 7 Professional（32/64bit）または
          Enterprise（32/64bit）または
          Ultimate（32/64bit）、Windows 10 Pro（32/64bit）または
          Enterprise（32/64bit）  
・.Net Framework : .Net Framework 3.5 以降
・メモリ : 2GB以上のRAM   ハードディスクの空き容量：2GB以上
・カメラインタフェース：Ethernet 1000BASE-T
・ディスプレイ：XGA(1024×768), True Color(32bit) 以上
・光学ドライブ：CD/DVDドライブ

・CPU : Intel Pentium Processor 搭載 (SSE2 以上)
・OS : Windows 7 Professional (32/64bit) 
          または Enterprise (32/64bit) または Ultimate (32/64bit)
          Windows 8 Pro (32/64bit) または Enterprise (32/64bit) 
          Windows 8.1 Pro (32/64bit) または Enterprise (32/64bit)
          Windows 10 Pro（32/64bit）またはEnterprise（32/64bit）
ただし、形FJ-S□□□G2を使用する場合は以下の動作環境が必要です。
Windows 7 Professional (32/64bit)またはEnterprise (32/64bit)または
Ultimate (32/64bit), Windows 10 (32/64bit) 
・.Net Framework : .Net Framework 3.5 SP1以降
・メモリ : 2GB以上のRAM    ハードディスクの空き容量：2GB以上
・ブラウザ：Microsoft® Internet Explorer 6.0以降
・ディスプレイ：XGA(1024×768), True Color(32bit) 以上
・光学ドライブ：CD/DVDドライブ
・カメラ形FJ-S□□□G2の使用には以下の動作環境が必要になります。
  カメラインタフェース：Ethernet 1000BASE-T
・カスタマイズには以下のソフトが必要になります。
  Microsoft® Visual Studio® 2008 Professional　または、
  Microsoft® Visual Studio® 2010 Professional　または、
  Microsoft® Visual Studio® 2012 Professional

　形FJ-VSG □M  

　形FJ-VSP2 □M

　形TP-KWA

メディアのみ

1ライセンス版

CD-ROM 形FH-AP1

形FH-AP1L

カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ

・アプリケーションソフトウェア１ライセンス

　（CD-ROM１枚、ドングルキー１個）

・カメラ1台

40万画素

40万画素

200万画素

200万画素

500万画素

500万画素

40万画素

40万画素

200万画素

200万画素

500万画素

500万画素

モノクロカメラ

カラーカメラ

モノクロカメラ

カラーカメラ

モノクロカメラ

カラーカメラ

モノクロカメラ

カラーカメラ

モノクロカメラ

カラーカメラ

モノクロカメラ

カラーカメラ

形FJ-SG2-S

形FJ-SCG2-S

形FJ-S2MG2-S

形FJ-SC2MG2-S

形FJ-S5MG2-S

形FJ-SC5MG2-S

形FJ-SG2

形FJ-SCG2

形FJ-S2MG2

形FJ-SC2MG2

形FJ-S5MG2

形FJ-SC5MG2

開発環境

Application Producer

（Ver.6.31） 

カメラ単体

トリポットマウント

（カメラを三脚ネジで固定する為の
アダプタ（オプション）、取付ネジは同梱）

カメラケーブル (LAN)

カメラケーブル(電源・I/O)
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有効画素数

撮像素子

当カンパニーのホームページ（www.fa.omron.co.jp）にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。
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