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生産終了予定商品 推奨代替商品

形A22-6D□、形A22-24AS□
形A22L-□□-6D-□□□
形A22W-□□□-6D-□□
形M22-□□-6D

形A22-6A□、形A22-24A□
形A22L-□□-6A-□□□
形A22W-□□□-6A-□□
形M22-□□-6A
(2009年1月発売LED設計変更品)

LED

セット形式

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

●LED形式（DC6V用）

2009年1月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

DC6VおよびAC6Vの電圧仕様をAC/DC6Vに統
一します。
＊スイッチ部へのLEDの取りつけ・交換性および
使用電圧については問題ありません。

生産終了予定商品との相違点

形　式 本体
の色

外形
寸法

配線
接続

取付
寸法

定格
性能

動作
特性

操作
方法

形A22-6A□
シリーズ ○ ○ ◎ ◎ ○ － ○

形A22-24A□
シリーズ ○ ○ ◎ ◎ ○ － ○

形　式 本体
の色

外形
寸法

配線
接続

取付
寸法

定格
性能

動作
特性

操作
方法

形A22L-□□-6A-
□□□シリーズ ○ ◎ ◎ ◎ ○ － ○

形A22W-□□□-
6A-□□シリーズ ○ ◎ ◎ ◎ ○ － ○

形M22-□□-6A
シリーズ ○ ◎ ◎ ◎ ○ － ○

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥）

形A22-6DR 形A22-6AR 570
形A22-6DG 形A22-6AG 570
形A22-6DY 形A22-6AY 570
形A22-6DA 形A22-6AA 1,710
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●LED形式（高輝度24V用）

●セット形式(LED DC6V用を使用)
　押ボタンスイッチ 形A22シリーズ
【丸形、突出形（形A22L-T）】

＊青色LEDタイプの標準価格はお問い合わせください。

【丸形、フルガード形（形A22L-G）】

＊青色LEDタイプの標準価格はお問い合わせください。

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥）

形A22-24ASR 形A22-24AR 570
形A22-24ASG 形A22-24AG 570
形A22-24ASY 形A22-24AY 570
形A22-24ASA 形A22-24AA 1,710

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 操作部の色
記号（色）

形A22L-T□-6D-10M 形A22L-T□-6A-10M 1,280

R（赤）
Y（黄）
G（緑）
W（白）
A（青）＊

形A22L-T□-6D-01M 形A22L-T□-6A-01M 1,280
形A22L-T□-6D-11M 形A22L-T□-6A-11M 1,530
形A22L-T□-6D-20M 形A22L-T□-6A-20M 1,530
形A22L-T□-6D-02M 形A22L-T□-6A-02M 1,530
形A22L-T□-6D-10A 形A22L-T□-6A-10A 1,780
形A22L-T□-6D-01A 形A22L-T□-6A-01A 1,780
形A22L-T□-6D-11A 形A22L-T□-6A-11A 2,030
形A22L-T□-6D-20A 形A22L-T□-6A-20A 2,030
形A22L-T□-6D-02A 形A22L-T□-6A-02A 2,030

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 操作部の色
記号（色）

形A22L-G□-6D-10M 形A22L-G□-6A-10M 1,710

R（赤）
Y（黄）
G（緑）
W（白）
A（青）＊

形A22L-G□-6D-01M 形A22L-G□-6A-01M 1,710
形A22L-G□-6D-11M 形A22L-G□-6A-11M 1,960
形A22L-G□-6D-20M 形A22L-G□-6A-20M 1,960
形A22L-G□-6D-02M 形A22L-G□-6A-02M 1,960
形A22L-G□-6D-10A 形A22L-G□-6A-10A 2,210
形A22L-G□-6D-01A 形A22L-G□-6A-01A 2,210
形A22L-G□-6D-11A 形A22L-G□-6A-11A 2,460
形A22L-G□-6D-20A 形A22L-G□-6A-20A 2,460
形A22L-G□-6D-02A 形A22L-G□-6A-02A 2,460
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●ツマミ形セレクタスイッチ 形A22Wシリーズ

＊青色LEDタイプの標準価格はお問い合わせください。

●表示灯 形M22シリーズ

＊青色LEDタイプの標準価格はお問い合わせください。

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 操作部の色
記号（色）

形A22W-2M□-6D-10 形A22W-2M□-6A-10 1,760

R（赤）
Y（黄）
G（緑）
A（青）＊

形A22W-2M□-6D-01 形A22W-2M□-6A-01 1,760
形A22W-2M□-6D-11 形A22W-2M□-6A-11 2,010
形A22W-2M□-6D-20 形A22W-2M□-6A-20 2,010
形A22W-2M□-6D-02 形A22W-2M□-6A-02 2,010
形A22W-2A□-6D-10 形A22W-2A□-6A-10 1,760
形A22W-2A□-6D-01 形A22W-2A□-6A-01 1,760
形A22W-2A□-6D-11 形A22W-2A□-6A-11 2,010
形A22W-2A□-6D-20 形A22W-2A□-6A-20 2,010
形A22W-2A□-6D-02 形A22W-2A□-6A-02 2,010
形A22W-3M□-6D-11 形A22W-3M□-6A-11 2,060
形A22W-3M□-6D-20 形A22W-3M□-6A-20 2,060
形A22W-3M□-6D-02 形A22W-3M□-6A-02 2,060
形A22W-3A□-6D-11 形A22W-3A□-6A-11 2,060
形A22W-3A□-6D-20 形A22W-3A□-6A-20 2,060
形A22W-3A□-6D-02 形A22W-3A□-6A-02 2,060

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 操作部の色
記号（色）

形M22-F□-6D 形M22-F□-6A 810 R（赤）、Y（黄）
G（緑）、W（白）
A（青）＊形M22-C□-6D 形M22-C□-6A 1,360
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本体の色（LED）

生産終了予定商品 推奨代替商品

外形寸法（LED）

生産終了予定商品 推奨代替商品

発光色と同色

リベット

発光色と同色

はんだ仕上げ

黒色

管理No. 
(英数2桁)

刻印 
OMRON A22- 24A

使用電圧を示す。

20.4

使用電圧（6V/24V）

24V

管理 No. 
（英数2桁）

刻印 
OMRON A22

19.5
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定格／性能（LED）

変更前 変更後

●消費電流
消費電流を低減

●回路
【DC6V】

【高輝度AC/DC24V】

【AC/DC6V】

【AC/DC24V】

電圧 発光色（色記号） 定格電流

DC6V
赤（R）、緑（G）、黄（Y） 60mA
青（A） 20mA

AC/DC24V
赤（R）、緑（G）、黄（Y） 15mA
青（A） 10mA

LEDチップ 

ダイオードブリッジ

LEDチップ 

赤、緑、黄色

青

＋ －

ダイオードブリッジ

LEDチップ 

ダイオードブリッジ

LEDチップ 

赤、黄色

緑、青

電圧 発光色（色記号） 定格電流

AC/DC6V
赤（R）、黄（Y）、青（A） 8mA
緑（G） 7mA

AC/DC24V
赤(R)、黄（Y）、青（A） 8mA
緑（G） 7mA

ダイオードブリッジ

LEDチップ 

ダイオードブリッジ

LEDチップ 

ツェナーダイオード 

赤、黄色

緑、青

ダイオードブリッジ

LEDチップ 

ダイオードブリッジ

LEDチップ 

ツェナーダイオード 

赤、黄色

緑、青
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個装箱仕様（LED）

生産終了予定商品 推奨代替商品

外形 ：W90mm×D140mm×H40mm
材質 ：ダンボール
外観色：茶色

W110mm×D110mm×H26mm
コートボール
白

個装箱ラベル表示（LED）

生産終了予定商品 推奨代替商品

新旧の識別表示として、Ｎマークを追加

＊Nマークは、生産を開始してから約半年間表示
します。

W 

D H W 

DH

形式 

 LOT No.  QTY. 

形式 

 LOT No.  QTY. 

Ｎ
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●DC6V LED

●DC24V 高輝度 LED

●押ボタンスイッチ
形A22シリーズ

【丸形、突出形（形A22L-T）】

【丸形、フルガード形（形A22L-G）】

対象商品の詳細

形式
形A22-6DR
形A22-6DG
形A22-6DY
形A22-6DA

形式
形A22-24ASR
形A22-24ASG
形A22-24ASY
形A22-24ASA

形式
形A22L-TA-6D-10M
形A22L-TG-6D-10M
形A22L-TR-6D-10M
形A22L-TW-6D-10M
形A22L-TY-6D-10M
形A22L-TA-6D-01M
形A22L-TG-6D-01M
形A22L-TR-6D-01M
形A22L-TW-6D-01M
形A22L-TY-6D-01M
形A22L-TA-6D-11M
形A22L-TG-6D-11M
形A22L-TR-6D-11M
形A22L-TW-6D-11M
形A22L-TY-6D-11M
形A22L-TA-6D-20M
形A22L-TG-6D-20M
形A22L-TR-6D-20M
形A22L-TW-6D-20M
形A22L-TY-6D-20M
形A22L-TA-6D-02M
形A22L-TG-6D-02M
形A22L-TR-6D-02M
形A22L-TW-6D-02M
形A22L-TY-6D-02M
形A22L-TA-6D-10A
形A22L-TG-6D-10A
形A22L-TR-6D-10A
形A22L-TW-6D-10A

形A22L-TY-6D-10A
形A22L-TA-6D-01A
形A22L-TG-6D-01A
形A22L-TR-6D-01A
形A22L-TW-6D-01A
形A22L-TY-6D-01A
形A22L-TA-6D-11A
形A22L-TG-6D-11A
形A22L-TR-6D-11A
形A22L-TW-6D-11A
形A22L-TY-6D-11A
形A22L-TA-6D-20A
形A22L-TG-6D-20A
形A22L-TR-6D-20A
形A22L-TW-6D-20A
形A22L-TY-6D-20A
形A22L-TA-6D-02A
形A22L-TG-6D-02A
形A22L-TR-6D-02A
形A22L-TW-6D-02A
形A22L-TY-6D-02A

形式
形A22L-GA-6D-10M
形A22L-GG-6D-10M
形A22L-GR-6D-10M
形A22L-GW-6D-10M
形A22L-GY-6D-10M
形A22L-GA-6D-01M
形A22L-GG-6D-01M
形A22L-GR-6D-01M
形A22L-GW-6D-01M
形A22L-GY-6D-01M
形A22L-GA-6D-11M
形A22L-GG-6D-11M
形A22L-GR-6D-11M
形A22L-GW-6D-11M
形A22L-GY-6D-11M
形A22L-GA-6D-20M
形A22L-GG-6D-20M
形A22L-GR-6D-20M
形A22L-GW-6D-20M
形A22L-GY-6D-20M
形A22L-GA-6D-02M

形式
形A22L-GG-6D-02M
形A22L-GR-6D-02M
形A22L-GW-6D-02M
形A22L-GY-6D-02M
形A22L-GA-6D-10A
形A22L-GG-6D-10A
形A22L-GR-6D-10A
形A22L-GW-6D-10A
形A22L-GY-6D-10A
形A22L-GA-6D-01A
形A22L-GG-6D-01A
形A22L-GR-6D-01A
形A22L-GW-6D-01A
形A22L-GY-6D-01A
形A22L-GA-6D-11A
形A22L-GG-6D-11A
形A22L-GR-6D-11A
形A22L-GW-6D-11A
形A22L-GY-6D-11A
形A22L-GA-6D-20A
形A22L-GG-6D-20A
形A22L-GR-6D-20A
形A22L-GW-6D-20A
形A22L-GY-6D-20A
形A22L-GA-6D-02A
形A22L-GG-6D-02A
形A22L-GR-6D-02A
形A22L-GW-6D-02A
形A22L-GY-6D-02A

形式
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●ツマミ形セレクタスイッチ
形A22Wシリーズ

●表示灯
形M22シリーズ

対象商品の詳細

形式
形A22W-2MA-6D-10
形A22W-2MG-6D-10
形A22W-2MR-6D-10
形A22W-2MY-6D-10
形A22W-2MA-6D-01
形A22W-2MG-6D-01
形A22W-2MR-6D-01
形A22W-2MY-6D-01
形A22W-2MA-6D-11
形A22W-2MG-6D-11
形A22W-2MR-6D-11
形A22W-2MY-6D-11
形A22W-2MA-6D-20
形A22W-2MG-6D-20
形A22W-2MR-6D-20
形A22W-2MY-6D-20
形A22W-2MA-6D-02
形A22W-2MG-6D-02
形A22W-2MR-6D-02
形A22W-2MY-6D-02
形A22W-2AA-6D-10
形A22W-2AG-6D-10
形A22W-2AR-6D-10
形A22W-2AY-6D-10
形A22W-2AA-6D-01
形A22W-2AG-6D-01
形A22W-2AR-6D-01
形A22W-2AY-6D-01
形A22W-2AA-6D-11
形A22W-2AG-6D-11
形A22W-2AR-6D-11
形A22W-2AY-6D-11
形A22W-2AA-6D-20
形A22W-2AG-6D-20
形A22W-2AR-6D-20
形A22W-2AY-6D-20
形A22W-2AA-6D-02
形A22W-2AG-6D-02
形A22W-2AR-6D-02
形A22W-2AY-6D-02
形A22W-3MA-6D-11
形A22W-3MG-6D-11
形A22W-3MR-6D-11
形A22W-3MY-6D-11

形A22W-3MA-6D-20
形A22W-3MG-6D-20
形A22W-3MR-6D-20
形A22W-3MY-6D-20
形A22W-3MA-6D-02
形A22W-3MG-6D-02
形A22W-3MR-6D-02
形A22W-3MY-6D-02
形A22W-3AA-6D-11
形A22W-3AG-6D-11
形A22W-3AR-6D-11
形A22W-3AY-6D-11
形A22W-3AA-6D-20
形A22W-3AG-6D-20
形A22W-3AR-6D-20
形A22W-3AY-6D-20
形A22W-3AA-6D-02
形A22W-3AG-6D-02
形A22W-3AR-6D-02
形A22W-3AY-6D-02

形式
形M22-FA-6D
形M22-FG-6D
形M22-FR-6D
形M22-FW-6D
形M22-FY-6D
形M22-CA-6D
形M22-CG-6D
形M22-CR-6D
形M22-CW-6D
形M22-CY-6D

形式


