
生産終了商品�

形AGS-A

推奨代替商品�
形AGS-HN�
形AGD-U2

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点�

1998年3月末生産終了� 生産終了商品との相違点�

形　式�
本体�
の色�

◎：完全互換�
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更�
×：変更大�
―：該当する仕様がありません�
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外形�
寸法�

配線�
接続�

取付�
寸法�

定格�
性能�

動作�
特性�

操作�
方法�

生産終了商品� 推奨代替商品�

形AGS-A
形AGS-HN�
形AGD-U2

外形寸法�

外形寸法� 外形寸法�

表面形（S8ケース）�

形AGS-A-S8

角胴埋込形（F4Aケース）�

形AGS-A-F4A

角胴埋込形（F2ケース）�

形AGS-HN-F2

形AGD-U2

このイラストは形AGD-U2に�
受信ユニット（形AGD-UE2）�
を10個セットしたものです。�

形AGS-HN�
形AGD-U2 × × ○ × ○ × ○・形AGS-HNで代替していただいた場合�

　漏電回路の表示は組合せて使用する形AGDが漏電にて動作�
　時 形AGS-Aが自動セレクトしますが、形AGS-HNは手動に�
　よるセレクトとなります。�
・形AGD-U2で代替していただいた場合�
　形AGD-U2の場合は、各回路ごとに漏電検出を行いますの�
　で 現在ご使用の形AGDは不要となります。ただし形OTG�
　零相変流器は各回路ごとに必要となります。�
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生産終了商品� 推奨代替商品�

取付寸法�

形AGS-A 形AGS-HN、形AGD-U2

生産終了商品�

接続（内部接続）�

形AGS-A

推奨代替商品�
形AGS-HN、形AGD-U2

取付寸法� 取付寸法�

形AGS-A-S8 形AGS-A-F4A 形AGS-HN 形AGD-U2

形AGS-A（自動式）�

形AGS-HN-F2（手動式）� 形AGD-U2

注. 形AGS-Hにはブザーは内蔵となっています。�

注1. 形AGS-Aにはブザーが付属品となっており、形AGS-Hには�
　　ブザーは内蔵となっています。�
　2. 形AGS-Aのブザー回路（B1、B2）の接点容量はAC100V�
　　 200mAです。�

お願い�
B1、B2端子にはAC100Vが出力されますのでご注意�
ください。�
形AGS-AのTa、Tb、Tc端子および形AGS-HのTa、�
Tc端子は接点出力端子ではありません。ご注意ください。�
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電源回路�

衝撃波吸収回路�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
集合型受信機（1～10回路）/形AGD-U2（埋込形）�
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注. パネルの正面から見た図です。�

注. パネルの正面から見た図です。�



3

形式�

項目�

AC100V�

50/60Hz�

10回路まで�

25VA以下�

100MΩ以上（充電金属部とアース端子間）�

AC1500V  1分間（充電金属部とアース端子間）�

AC100V�

�

�

3VA以下�

AC1500V  1分間�
（充電金属部とケース間）�

AC1400V  1分間�
（充電金属部とアース端子間）�

AC100/200V

10回路使用時  常時   20VA以下�
　　　　　　　動作時25VA以下�

50/60Hz�

10回路まで�

�

100MΩ以上（充電金属部とアース端子間）�

異なる特性比較�

代替形式一覧�

生産終了商品� 推奨代替商品�

制御電源電圧�

定格周波数�

警戒回路数�

消費電力�

絶縁抵抗�

耐電圧�

形AGS-A�
（漏電セレクタ）�

形AGD-U2�
一級漏電火災警報器（機能的代替）�

形AGS-HN�
（漏電セレクタ）�

付属品�

形AGS-A 形AGS-HN、形AGD-U2

外付けブザー�

形AGD-U2　外付けブザー（AC100V  3.4W）�

形AGS-HN（ブザー内蔵）�

�
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3-φ3FIXD  HOLLS�
取付穴�

53

36

2-φ3.5取りつけ穴�

34

150

生産終了商品� 推奨代替商品� 標準価格（円）� 

形AGS-A-S8�

形AGS-A-F4A

形AGS-HN-F2�

形AGD-U2
形AGD-U2�
＋�

形AGD-UE2�
1回路分�

15,500�

63,850

（� ）�


